
Universal Push to Connect 
Das Parker Stecksystem
In der Serienfertigung Stecken statt Schrauben: 
Das einizige Stecksystem für Rohr und Schlauch

Das weichdichtende Stecksystem für Stahl- 
hydraulikrohre und Hydraulikschläuche.

Vorteile
M   Kostenersparnis durch Stecken statt Schrauben

M   Weichdichtendes Stecksystem für Stahlrohr und Schlauch

M   Genormte Schnittstelle ISO 8434 / flexible Auslegung

M   Spiel- und leckagefreie Steckverbindung

Einsatz
M   Nutzfahrzeuge

M   Landmaschinen, Baumaschinen, Bergbaumaschinen

M   Anwendung für Hydrauliksysteme, Kühlsysteme

M   Bremssysteme, Kipphydraulik-Systeme

M  Windkraft

Montage
M   Enorme Zeitersparnis durch werkzeugloses Stecken

M   Sofortige und stetiges Kontrollergebnis der Verbindung

M   Sehr anwenderfreundlich / vormontierte UPTC Fittinge

M   Kein Spezialwerkzeug zum Lösen erforderlich

M   Geeignet für Montagen in engen Bauräumen

Technik
M   Patentierte druckverriegelbare Steckverbindung ohne jegliches Spiel 

M   Stahlausführung, mit weichdichtender Verbindung

M   Anschlussseitig immer 24° ISO 8434

M   Bis 400 bar PN, mediengeeignet: Hydrauliköl, Diesel, Luft

Mit Parker haben Sie eine welt-
weite zuverlässige Lösung für Ihre 
Serienfertigung. Einfaches wech-
seln auf UPTC dank der genormten 
Schnittstelle! 

Wir stehen gerne für Fragen 
zur Verfügung. 

Kontakt:
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst Germany

Tel:  +49 2131 4016-0
Fax: +49 2131 4016-9199

parker.germany@parker.com
www.parker.com



© 2023 Parker Hannifin Corporation

Universal Push to Connect 
Das Parker Stecksystem
In der Serienfertigung Stecken statt Schrauben: 
Das einizige Stecksystem für Rohr und Schlauch

Druckangaben [PN mit 4-facher Sicherheit]

UPTC nach einem Extrem-
Vibrationstest

Für UPTC hat Parker mit einem 
Testinstitut eine besondere 
Langzeit-Extremprüfung ent-
wickelt. UPTC hat erfolgreich 
+500h gegenüber Wettbewerbs-
produkten absolviert, und das
ohne jegliche Verschleißerschei-
nungen.

Die patentierte UPTC-Technik (vor dem Stecken)

Wir machen Stecken auch sicher (Verbindung gesteckt)
Der UPTC Double-Lock bestehend aus 
dem First-Lock (Sprengringsicherung 
gegen Ausriss) und dem Pressure-Lock 
(Spiel- und verschleissfreie Druckver-
riegelung). Nach dem Einstecken des 
Verbinders (1) in die Systemmutter (2), 
rastet der Edelstahlring (3) ein und stellt 
eine unlösbare Verbindung dar. Die gelbe 
Dichtung (4) ist weichdichtend zum Ver-
binder (1) und bietet optimale Dichtigkeit 
ohne Leckage. Der schwarze Klemmring 
(5) verriegelt unter Systemdruck die Ver-
bindung spiel- und verschleißfrei (Druck-
verriegelung). Die rote Staubdichtung (6) 
dient zusätzlich als visuelle Montageer-
kennung.
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Stetige visuelle Wiedergabe der Qualität der Steckverbindung: 

DN max. INCH [Schlauch] -4 -5 -6 -8 -10 -12 -16

DN max. MM [Schlauch] 6 8 10 12 16 20 25

UPTC Size [DIN] 8L 10L 12L 15L 18L 22L 28L

PN [bar]  
dynamisch und statisch

400 350 350 290 280 215 215

Ist der rote Ring verdeckt, ist alles korrekt!
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