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Spécifications de la carte Neuron MT-331A (Communiqué de presse)

La carte Neuron peut étre utilisée comme noeud-horaire (scheduler) autonome pour les nceuds
d’éclairage et de CVC dans n’'importe quelle version de MT Alliance. Elle peut également
remplacer un nceud MT-CKT lorsque I'application ne nécessite pas de relais de sortie.
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Alimentation 16-24 Vca

Informations de commande
950-331A Carte Neuron seule
962-331A Carte Neuron sur rail de montage (snaptrack)
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Positions des trous de montage

Alimentation : 16 a 24 Vca £10 %

Courant : 120 mA & 24 Vca (3 VA) ou 120 mA a 16 Vca (2 VA)
Température de service : 0-70 °C

Conformité RoHS

Exemples d’application :
Noeud Poids proportionnel
Noceud décodage d’états
Noceud-horaire (scheduler)
Carte séquenceur Grafset
Ou autres applications CM...
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