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Données techniques 

023-0196 Spécifications et instructions d'installation du capteur de 
température de conduit de 12 po 

 
Capteur de température de conduit 
Cette sonde peut être installée sur un conduit ou sur le 
dessus d'une chambre froide ou chambre congélateur. 
Il est conçu pour la surveillance en un seul point. Il est 
disponible avec différentes longueurs de sonde pour 
s'adapter à n'importe quelle application. 

 
 
 
 
 

Spécifications 
Taille de la sonde 12" 
Type de capteur 10k type 3 

Plage d’opération du 
capteur 

-20°C à 105°C  
(-4°F à 221°F) 

Type de boîtier ABS 
Connexions  Queue de cochon (2 fils) 

Exactitude avant 
calibration 

±0,2°C de 0°C à 70°C 
(±0,4°F de 32°F à 158°F) 

 
Installation physique 
Les sondes de type conduit doivent être insérée à travers un trou 
de 1/4" sur le côté du conduit pour surveiller la température à un 
endroit précis à l'intérieur du conduit. Étant donné que les sondes 
sont sensibles à la pointe, sélectionnez une longueur de sonde qui positionne judicieusement le 
capteur dans le conduit, pour éviter les erreurs dues au flux laminaire. Installez les sondes dans une 
section droite du conduit, à l'écart des éléments de chauffage, de refroidissement ou 
d'humidification. 

Câblage et codes couleurs 
Connectez-vous entre les bornes entrée (input) et GND. Ce capteur est insensible à la polarité. 

MT Alliance Installation 
Déposer en tant que modèle de capteur Micro Thermo 023-0053 

Autres capteurs de température de conduit disponibles (* = stock régulier) 
Numéro de pièce MTT Taille de la sonde Type de capteur Déposer en tant que 

023-0329 * 8" 10K type 2 Même 
023-0159 * 12" 10K type 2 Même 
023-0053 8" 10k type 3 Même 
023-0196 12" 10k type 3 023-0053 

Appelez MTT Autre Autre  
 


