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Téléphone 450-668-3033

Données techniques

Micro Thermo Technologies™

023-0140, Capteur de température a sangle - Spécifications et installation

Capteur de température a sangle (strap-on)
Concu pour la surveillance de la température sur les conduites ou une sonde d'immersion ne peut
pas étre utilisée.

SpeCIﬁcatlons Taille de la sonde
o Longueur du fil de la sonde
st g

4 po, a sangle
10 pi de fil enduit de téflon
RTD 100Q
-100°C a 100°C
(-148°F a 212°F)
0°Ca70°C
(32°F a 158°F)

ABS avec 2 trous 1/2" /tuyau
Connecteurs a vis, 18-22awg
10,9°C de -100°C a 100°C
(£2,0°F de -148°F a 212°F)
15-35 Vcce ou 22-32 Vac
4a20mA

8 oy Type de capteur
% Plage d’opération de la
sonde (sur le tuyau)

Plage d’opération du capteur

(du transmetteur)

Type de boitier
Connexions

Exactitude avant calibration

Alimentation
Signal de sortie

Installation physique

Placer la sonde en contact direct avec le tuyau, sous son isolant, pour mesurer sa température.
Fixer solidement la sonde avec des attaches a tuyau en métal (clip) ou des attache-cibles (tiewrap).
Pour de meilleurs résultats, utiliser un composé thermique (compound) entre la sonde et le tuyau
afin d’améliorer le transfert de chaleur. De plus, l'installation doit &tre enveloppée d'un isolant
pour réduire I'effet de 1'air ambiant.

Cablage et codes de couleur (voir schémas)

Vous avez 2 options de ciblage. Pour une boucle 4-20 mA, alimenter le capteur avec le 15 Vdc
provenant du neeud Capteur. Dans ce cas, seuls les connecteurs POWER et T.OUT sont utilisés.
Le connecteur COMMON est utilisé pour la sortie en mode tension, et pour I’alimentation AC.
Lorsqu'un transformateur est utilisé, il doit &étre dédié au capteur.

To Sensor To Sensor
Node Node
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— ® POWER %E-E; ® POWER L U Input
RD S ot Analog &) T out ) 2550hms
| Iro U Input | lro
S COMMON ® COMMON (%)
2550hms Sensor
ouT OUTPUT SIGNAL
u-pu:v_zso\i:u (%) B 6-20m GND
0 0-5v Sensor O 0-sv
O o-nv GND 0 ooy Transformer 24 Yac

MT Alliance Installation

Déposer en tant que modéle de capteur Micro Thermo 023-0140 -100..100C (4-20mA)
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Parker Hannifin Canada
Micro Thermo Technologies ™

Données techniques 12855 rue Brault
Mirabel, QC J7J 0C4
Micro Thermo Technologies™ Téléphone 450-668-3033
Autres capteurs de température a sangle disponibles (* = stock régulier)
Numéro de piéce MTT Taille de la sonde | Plage de température Déposé en tant que
023-0072 * 1.5" -40 a 65°C 023-0072
023-0507 * 2" -20 2 105°C RTD PT1000
023-0228 3" -200a 175°C RTD pf 1k
Appelez MT Autre Autre
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