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023-0031 Transmetteur d'humidité relative et capteur de température pour air extérieur

Introduction
Le transmetteur d'humidité extérieur utilise un capteur d'humidité treés
précis et fiable de type capacitif a base de polymeére thermo durci. La - o
mesure d’humidité comporte un circuit de pointe, avec linéarisation ‘.']
numérique et compensation de température. Le capteur est protégé des ‘ j
¢léments grace a un concentrateur de capteur remplagable sur site. Un -
boitier résistant aux intempéries est fourni afin de faciliter I'installation E .
est fourni. Un capteur de température est inclus.
Spécifications 6’
Capteur d'humidité s25mm . 522.('10?/;11 R
Exactitude 12 % d'humidité relative 693_;qu
Alimentation 12-24VAC ou DC s ‘
Sortie 4-20 mA, 0-5V (0-100 %) | 5 e -
Plage d’opération -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) o oo || [0 3 <osreT
Capteur de température | Thermistance 10K de type 2 ( ] % [D \
Plage d’opération -40 260 °C (-40 a 140 °F) i '
Exactitude de la #02°C@25°C & B 254 mm
température (£0,36 °F @ 77 °F)
Installation physique i
Ne montez pas le capteur a proximité de fenétres ouvrantes, de grilles
d'alimentation/d'évacuation d’air ou d'autres perturbations atmosphériques
connues. Ce capteur extérieur (OSA) doit étre monté sur le co6té nord d’une North

structure (par exemple sur un RTU) en hauteur sous un avant-toit pour éviter g
les lectures incorrectes dues a la lumiére directe du soleil et les dommages
dus aux ¢éléments. Il est recommandé d'utiliser des raccords de conduit ou
des presse-étoupes résistants aux intempéries. Un trou de connexion fileté
NPT 1/2" est prévu au bas du boitier. Le boitier est doté d'un couvercle a
charnicre avec un loquet. Ouvrez le capot en tirant légerement sur le loquet
situé sur le c6té droit du boitier.

i <4~ OSA Sensor

Cablage et paramétres
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Optional cable gland fitting
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é Coupez 'alimentation du transmetteur avant de
basculer entre les types de signal de sortie de
tension et de courant. /
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Installation de MT Alliance :
Optez pour un mode¢le de capteur Micro Thermo 023-0031 pour utiliser ces parameétres

Autres capteurs extérieurs ou HR disponibles (* = stock régulier)

Numéro de piéce MTT | Application de la sonde | Type de capteur | Déposer en tant que
023-0328 * Température de I'air 10K type 2 023-0328
extérieur seulement
023-0026 * Température et HR pour 10K type 2 023-0026
mur intérieur
Appeler MTT Autre Autre
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