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Données techniques

Micro Thermo Technologies™

023-0026 Spécifications et instructions d'installation du capteur d'humidité et
de température mural

31.8mm
1.25"

Capteur d'humidité relative et de température de I’air ambiant I~
Cette sonde est concue pour la mesure de I'humidité relative et de la température (|
des espaces occupés. Le transmetteur d'humidité relative utilise un capteur
d'humidité de type capacitif et une compensation de température par

microprocesseur pour des lectures fiables et précises.

114.3 mm
45"

Spécifications N
Capteur Température Humidité
Type de signal 10K type 2 0a5V(0a100 %)
Plage d’opération | -20a70 °C (-4 a 158 °F) 0a70°C(32a158 °F)
Type de boitier Mur (Design) méme
Connexions 2 borniers a vis 3 borniers a vis 18 AWG
Exactitude avant +0,2°Cde0a70°C +2 % d'humidité relative ;
calibration (0,4 °F de 32 a 158 °F) 5% a 95 % d'humidité rel.
3 Alimentation N/A 12-24Vac/dc

Installation physique

Ce capteur d’air ambiant peut étre monté directement sur un mur ou sur un mur de chambre
froide. Pour obtenir des résultats plus précis, dans une chambre froide, les unités doivent étre
montées sur un mur intérieur, a 1'écart de toute alimentation en air, de sortie d’air et de toute autre
source de chaleur ou de froid. Laissez l'isolateur en mousse a I'arriére du boitier du capteur.
Utilisez une clé Allan de 1,6 mm et tournez les vis inférieures en sens horaire (CW) jusqu'a ce que
vous puissiez ouvrir le couvercle par le bas. Vous devez ouvrir le couvercle pour visser le capteur
au mur et pour effectuer le cablage.

Cablage et codes couleurs

" Des précautions antistatiques doivent étre prises pour TD,?:';': or ¢ /Ko
éviter d'endommager 1'appareil.
Quatre fils sont nécessaires pour effectuer la +15Y &L
connexion au neeud Capteur. Le capteur de ISR ) zz:;;@ e [
température n'est pas sensible a la polarité. Humidity U Input e & wonr s&nsonalg_lﬂ
Connectez le capteur de température entre I'entrée et ihite
la borne GND. Temper LI Inpit

MT Alliance Installation
Déposer en tant que modéle de capteur Micro
Thermo 023-0026
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Micro Thermo Technologies™ Téléphone 450-668-3033
Autres capteurs de températures muraux disponibles (* = stock régulier)
Numéro de piéce MTT | Application de la sonde | Type de capteur | Déposer en tant que
023-0327 * Température uniquement 10K type 2 023-0327
(mural)
023-0026 * Temp+RH (mural) 10K type 2 023-0026
023-0046 Température uniquement 10k type 3 023-0046
(mural)
023-0178 Temp+RH (mural) 10k type 3 023-0178
Appelez MTT Autre Autre
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