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SPECIFICATIONS

Peut contréler jusqu’a 5 circuits de réfrigération utilisant

NUMERIQUE(DO)

APPLICATIONS . o 2 .
un dégivrage au gaz chaud, & |'air ou électrique

ENTREES Aucune

UNIVERSELLES(UI)

ENTREES Aucune

NUMERIQUES(DI)

SORTIE

10 sorties relais de type C : SPDT, 2A, 250Vca.
Protection par fusibles intégrés

SORTIE
ANALOGIQUE(AO)

Aucune

D'ALIMENTATION

DIMENSIONS 125 po x 40 po x 2,25 po (318 mm x 102 mm x 42 mm)
MONTAGE Support SnapTrak en plastique ou boitier métallique SB
EXIGENCES

24 Vca, prise centrale, 5,2 VA

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement et d’entreposage : —40 &
75°C (—40 a 168°F), 5 % a 95 % HR, sans condensation

TYPE
D'INSTALLATION

REF. 950634B : SANS BOITIER
REF. 961634B : AVEC BOITIER
REF. 962634B : SUR SNAPTRACK

\120V/240V

Qa7

06

05

04

03

2014—11-13|Mise A jour du logo et de I'adresse

02

2011=12—19 Modification de la description
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o1

DATE

DESCRIPTION

REV.

SYSTEME :

REFRIGERATION

AUTOMATISATION / CONTROLE :

Micro Thermo Technologies™

12855 Rue Brault, Mirabel
Québec, Canada, J7J 0C4
Tél. :(450) 668—3033
Télgc. :(450) 668—2695

TITRE :

CONTROLEUR DE CIRCUIT
MT-CKT SWLED

REF. PIECE :

9XX-634B

Dessiné par :

G.Q.

Congu par : Révision :

L.M. AH. 02

Approuvé par :

Echelle :

Non a I'échelle

Date : Nom du fichier :

2044-08-24 C-006 MT-CKT-LED
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