CABLE 3#18
PROVENANT DU TRANSFORMATEUR

CABLE DE TYPE ECHELON 2#18, NON BLINDE,

7/26 UTP, BELDEN 8461 OU EQUIVALENT.
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SPECIFICATIONS

~ ~

Contréle des compresseurs & pistons, & spirale et & vis.

APPLICATIONS Prise en charge de deux déchargeurs par compresseur

ENTREES
UNIVERSELLES (UI)

Aucune

3 entrées numeériques : (contacts secs) : pressostat

07

ENTREES basse pression (LPS), interrupteur de ligne de sécurité
NUMERIQUES (DI)| (SL), interrupteur de preuve de fonctionnement
SORTIE

2 relais de sortie, forme C : SPDT, 2A, 250Vca.

NUMERIQUE (DO) | Protection par disjoncteurs intégrés

06

05

04

SORTIE

Aucune
ANALOGIQUE (AO)

2014—11—13|Mise A jour du logo et de I'adresse

03

2013—04—25|Modification de la température

de fonctionnement
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2011121914 cable résea

Modiflcation de la description
u

01

DATE

DESCRIPTION

REV.

SYSTEME :

REFRIGERATION

DIMENSIONS 7,44 po x 4,0 po x 1,5 po (avec déchargeur)
(189 mm x 102 mm x 38 mm)

MONTAGE Montage sur panneau vertical

EXIGENCES

g 24 Vca avec prise centrale, 1,8 VA
D ALIMENTATION

Fonctionnement : 0 & 51,5 °C (32 a 125 °F) ;

AUTOMATISATION / CONTROLE :

Micro Thermo Technologies™

12855 Rue Brault, Mirabel
Québec, Canada, J7J 0C4
Tel. :(450) 668—3033
Téléc. :(450) 668—2695

ENVIRONNEMENT | Entreposage : 0 a@ 70 °C (32 a 158 F), 5 & 95 %
HR, sans condensation
TYPE REF. 950632F : SANS BOITIER

D'INSTALLATION

REF. 961632F : AVEC BOITIER

O

PLAQUE FRONTALE

MT-CMP

TITRE :

CONTROLEUR DE
COMPRESSEUR MT-CMP

REF. PIECE :

9XX-632F

Dessiné par :

G.Q.

[Congu par : Révision :

L.M.

Approuvé par :
AH. 03

Echelle :

Non a'échelle

Date : Nom du fichier :

2004-08-24

C-008 MT-COMP
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