
0.25" ±.060

240 " ± 4 1.5 " Ø0.25 "

BOÎTIER : ACIER INOXYDABLE SÉRIE 300

FILS CONDUCTEURS : 22AWG (7) À BRINS, CÂBLE EN RUBAN, ÉTAMÉ

          CUIVRE, ISOLATION PVC, ORANGE (20 PIEDS)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT : -30 À 105 °C (-22 À 221 °F)

PLAGE DE MESURE MAXIMALE :  -50 À 150 °C (-58 À 302 °F)

TOLÉRANCE DU CAPTEUR : ± 0,2 °C (± 0,4 °F) DANS LA PLAGE DE 0 À 70 °C (32 À 158 °F

REMARQUE : LE DISPOSITIF PEUT SUBIR DES DOMMAGES SI LA TEMPÉRATURE

DÉPASSE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT

RÉSISTANCE : 10 000 Ω TYPE 2 ± 0,2 °C (± 0,4 °F) À 25 °C (77 °F)

COURBE : 16.L

S-002 SONDE 023-00732004-08-23

03A.H.L.M.G.Q.

SONDE DE TEMPÉRATURE DE

TYPE « BULLET » (DÉCHARGE)
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