
BRANCHEMENT:                               PIG TAIL (2 OR 3 FIL)

BOITIER:                                          ABS, MÉTAL

TYPE DE SONDE :   100 Ω, 1K PT, 1K NICKEL RTD'S

                                1801 Ω, 3K, 10K (TYPE 2&3)

                                 20K &100K THERMISTORS, IC SENSORS
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LONGUEUR STANDARD:          20"

TEMPÉRATURE                        -20 TO 105 °C

D'OPÉRATION:                         (-4 TO 221 °F)

TYPE DE CÂBLAGE :               PVC INSULATÉ, PARALLEL

                                                (100OHMS, IC SENSORS-FT-4)

TYPE DE CÂBLAGE (BRACKET) :    FT-6, PLENUM RATED (CSA)
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Micro Thermo Technologies™

12855 Rue Brault, Mirabel

Quebec, Canada J7J 0C4

Tel: (450) 668-3033

Fax: (450)668-2695
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